En ny stjarna ar fédd - SE-N1XE-U/-R Light.

Fér dig som féredrar koppar.

A brand of the

Prysmian
Group



For dig som foredrar koppar.

Familjen SE-N1X har fatt tillokning - en slimmad kraftkabel med solid eller fatradig
kopparledare som fatt namnet SE -N1XE -U/-R Light. Halogenfri och lika robust
att pl6ja ner som kusinen med aluminiumledare. Och med samma laga vatten-
absorption och goda skydd mot vattendiffusion. Sjdlvklart ocksa utrustad med

en praktisk rivtrad, precis som de flesta kraftkablar fran Draka.

KRAFTKABEL
SE-N1XE-U/-R Light 0,6/1kV

Anvandning

Slimmad, halogenfri, PEX-isolerad kraftkabel
med slitstark PE-mantel och glodgad koppar-
ledare. For att underldatta avmantling har
kabeln kompletterats med rivtrad. Avsedd for
fast forlaggning i mark eller vatten utomhus.
Den robusta PE-manteln innebdr att den dr
mycket lamplig for nedpldjning samt har en
mycket [ag vattenabsorption. Vanliga tillamp-
ningar dr gatubelysning, serviskabel och som
vanlig 1kV distributionskabel, dock ej i explosions-
farliga rum eller dar flamskydd behovs.

Alternativ beteckning
U: EXL/R: FXL

Standard

554241418

Konstruktionsstandard 0,6/1kV
CENELECHD 603 Part 5 Section O
Harmoniserad konstruktionsstandard

Brandspridningsklass
Ej flamskyddad

Temperaturomrade

| kontinuerlig drift max. ledartemp: 90°C.
Lagsta kabeltemperatur vid forlaggning -20°C,
under 0°C skall forsiktighet iakttagas.

~&> Draka

Godkdnnande
CE

Miljodeklaration
Miljodeklaration - SE-N1XEU/-AS/-R/-AR

Bojningsradie
Vid fast montering: 8 x D

Under utdragning: 12 x D
Vid pldjning: 8 x D

Konstruktion

Kabelform:
Rund

Ledare:
10 mm? solid, rund och glodgad koppar enl.
IEC 60228 klass 1(-U).
16 mm?: fatradig, rund och glédgad koppar enl.
IEC 60228 klass 2 (-R).

Isolering:
PEX

Yttermantel:
PE, svart alt. gul.

Markexempel:
SE-N1XE-U Light 4G10 0,6/1kV DRAKA
"Datum”, metermadrkt.

Partmadrkning:
4-led: gron/gul, brun, svart, gra.
5-led: gron/gul, bla, brun, svart, gra.



Area ledare
och skdrm
(mm?)
4010
4010
5G10
5G10
4016
5016
4010
5G10
4016
5G16

Light (0,6/1) kV

Féirg

Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
Gul
Gul
Gul
Gul

15,7
15,7
17
17
19,5
213
15,7
17
19,5
213

Nominella varden om inget annat anges.

Med reservation fér férandringar till foljd av den l6pande produktutvecklingen
och/eller eventuella normférandringar.

Ytterdiam. Vikt
mm kg/km
457

457
557
557
731
895
456
555
729
893

Standard-
ldngd m

500
1000
500
1500
500
500
500
500
500
500

Férpackning
K8

K1
K3
K12
K9
K1
K8
K9
K9
K1

E-
nummer

0003245
0003246
0003255
0003257
0003265
0003275
0003285
0003295
0003305
0003315
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Linking the future

Vi finns hdr for dig

Du &r alltid valkommen att kontakta oss om
du har nagra fragor eller synpunkter.

Kundtjdnst:
Ring: 0380-5542 00
Faxa: 0380-5540 11

Maila order: order.se@prysmiangroup.com
Maila offert: offert.se@prysmiangroup.com

Personliga mailadresser:
fornamn.efternamn®@prysmiangroup.com

Draka Kabel Sverige AB, Vallgatan 5, 57141NASS)0
www.draka.se
WWW.prysmiangroup.com

www.afumex.se
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